
박형 고토크 Megatorque MotorTM

ＰＮ시리즈

내륜 구동형 모터의 라인업 확충.
고 토크, 박형, 고강성, 고 분해능에 폭넓게 대응

■

 

특징

１．독자의

 

내부

 

구조에

 

의한, 박형, 고강성을

 

실현

당사

 

종래비

 

최대

 

32％의

 

박형화（125mm ⇒

 

85mm）를

 

실현.

모터

 

강성

 

25%

 

UP을

 

실현하여

 

장치의

 

소형화, 경량화에

 

공헌합니다.

２．고토크에

 

의한

 

위치

 

결정

 

시간

 

단축이

 

가능

당사

 

종래비에서

 

토크를

 

최대

 

50%

 

UP

 

（120N.M⇒180N.M）. 위치결정시간의

 

단축

 

가능

및

 

최적의

 

권선

 

설계에

 

의한

 

저

 

발열

 

구동을

 

가능

 

장치의

 

생산성

 

향상에

 

공헌합니다.

３．실적이

 

있는

 

레졸버를

 

채용해

 

고

 

분해능

 

용도의

 

적용이

 

가능

262만

 

분해／회전의

 

고

 

분해능과

 

９０초의

 

절대위치결정

 

정도를

 

확보, 장치의

 

고

 

정도화에

공헌

 

합니다.

４．유럽RoHS지령대응

 

（예정）

유럽RoHS지령에

 

적합, 친환경적인

 

장치의

 

실현에

 

공헌합니다.



■모터사양

■모터 호칭 번호 구성

박형 고토크 Megatorque Motor TM

ＰＮ시리즈

EDC형 드라이버 유니트
■드라이버 유니트 호칭번호 구성

PN4180

※45°범위 내에서 반복운전을 실시하는 경우에는 하루에 한번을 목표로 모터를 90 °이상 회전시키는 동작을 실시하여 주십시오.

※회생저항기, 케이블 세트에 대해서는 Megatorque Motor ＰＳ시리즈 카달로그를 참조해 주십시오.

문의는 아래의 판매점 혹은 NSK로

NSK판매점

PN4135

■모터 외형 치수도

PN3045
［N･m] 45 135 180

［N･m] 15 45 60

[s-1]

[Count/회전]

[초]

[초]

[N] 4500

[N･m] 80 160 200

[mm] 85 95 112

[kg･m2] 0.011 0.054 0.065

0.11~0.77 0.57~3.99 0.65~4.55

[kg] 13 26 31

PN4135 PN4180

최대 출력 Torque

정격 출력 Torque

호칭번호

성능항목
PN3045

최고 회전속도

분해능

절대 위치 결정 정도

반복 위치 결정 정도

허용 Axial 하중

허용 모멘트 하중

모터 높이

Rotor  관성 모멘트

추천 부하 관성모멘트     [kg･m2]

3

2 621 440

　　호환　90（환경온도25±5[℃]시）

±2.0

9500

동작온도0～40℃,습도20～80％,실내사용

먼지・결로・부식성・가스등이 없을 것。IP20상당
환경조건

질량

回転部に6-M6×1.0 深さ12 PCD190（60°等配）

 

も用意しております。 PN4180의 상하면은 PN4135를 참조하십시요。
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